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FPD-Link3

I2S Audio接口

PDB:
H->EN
L->power down
------------------------
内部有50K下拉，耐压为VDDI0

VDD11->TYPE:165mA  MAX:500mA
VDD18->TYPE:25mA  MAX:45mA
VDDIO->TYPE:2mA  MAX:10mA

close pin
close pin close pin

MODE & IDE SEL

软件工作：
1.适配DS90UB941AS-Q1驱动，I2C初始化
2.新增IO口适配：
   PDB，L->关机；H->正常
（最低复位低电平时间为2ms）
   INTB与REM_INTB->看实际功能
   Panel on/off->在941完成初始化后，打开
3.SPI组->看实际需求

FPD-Link3

REF=0.75

可以删除一组
可做到双屏异显
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