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<Characteristic>

LDO_1V8A
56

LDO_1V8D
40

LDO_3V3
51

LDO_BMC
48

BUSPOWER
22

THERMAL PAD
57

VBUS_0
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VBUS_1
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PP_HV_0
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PP_HV_1
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PP_5V0_0
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PP_CABLE
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<Characteristic>

VCC
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DPEQ1
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SSEQ1
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SSRXN
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SSRXP
5

VCC_1
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SSTXN
7

SSTXP
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DP0P
9

DP0N
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SSEQ0_A0
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DP1P
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DP1N
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DPEQ0_A1
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DP2P
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DP2N
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I2C_EN
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DP3P
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DP3N
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VCC_2
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FLIP_SCL
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<Characteristic>

R_OSC
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GPIO0
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GPIO2
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GPIO3
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GPIO4
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GPIO5
23

GPIO6
20

GPIO7
38

GPIO8
1

I2C_SCL
47

I2C_SDA
46

I2C_IRQZ
43

SPI_MOSI
36

SPI_MISO
35

SPI_SS
39

SPI_CLK
37

SWD_DATA
49

SWD_CLK
50

DEBUG_CTL1
45

DEBUG_CTL2
44

AUX_P
54

AUX_N
55

USB_RP_P
4

USB_RP_N
5

DEBUG1
2

C_CC1
13

RPD_G1
12

C_CC2
15

RPD_G2
16

SENSEP
30

SENSEN
29

HV_GATE1
31

HV_GATE2
32

RESET
21

MRESET
24

C_USB_TP
6

C_USB_TN
7

C_USB_BP
8

C_USB_BN
9

C_SBU1
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USBC_GPIO5
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USBC_I2C_IRQ#

USBC_DEBUGCTL1
USBC_DEBUGCTL2
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USBC_HV_G1

USBC_HV_G2

USBC_CC1

USBC_RPD1

USBC_CC2

USBC_RPD2

USBC_T+
USBC_T-

USBC_B+
USBC_B-
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DP1_1046_AUX+
DP1_1046_AUX-

USBC_SBU1_65981 USBC_SBU1
USBC_SBU2_65981 USBC_SBU2

USBC_SBU1_1046
USBC_SBU2_1046

USBC_DEBUGCTL1
USBC_DEBUGCTL2

USBC_CON_TX1+ USBC_T+

USBC_CON_TX1- USBC_T-

USBC_CON_RX1+ USBC_B+

USBC_CON_RX1- USBC_B-

USBC_CC1
USBC_CON_TX2+

USBC_CC2
USBC_CON_TX2-

USBC_SBU1
USBC_CON_RX2+

USBC_SBU2
USBC_CON_RX2-

USBC_SSRX- USBC_RX2+ USBC_CON_RX2+
USBC_SSRX+ USBC_RX2- USBC_CON_RX2-

USBC_SSTX- USBC_TX2+ USBC_CON_TX2+
USBC_SSTX+ USBC_TX2- USBC_CON_TX2-

DP1_C_LANE0+ USBC_TX1- USBC_CON_TX1-
DP1_C_LANE0- USBC_TX1+ USBC_CON_TX1+

DP1_C_LANE1+ DP1_HPD
DP1_C_LANE1-

USBC_RX1- USBC_CON_RX1-
DP1_C_LANE2+ USBC_RX1+ USBC_CON_RX1+
DP1_C_LANE2-

CADSNK
DP1_C_LANE3+
DP1_C_LANE3-

DP1_1046_AUX+ USBC_SBU1_1046
DP1_1046_AUX- USBC_SBU2_1046

DP1_HPD
I2C_EN_1046 CTL1_1046 USBC_MUX_DP_EN

CTL0_1046 USBC_ALT_MODE
SS_EQ1 I2C_M_DAT_3V3S
SS_EQ0 I2C_M_CLK_3V3S

DP_EQ0 USBC_MUX_POL
DP_EQ1

USBC_EQ0
USBC_EQ1

DP_EQ0
DP_EQ1

USBC_EQ0
USBC_EQ1

USBC_CON_TX1+ USBC_CON_RX1+
USBC_CON_TX1- USBC_CON_RX1-

USBC_CC1 USBC_SBU2
USBC_T+ USBC_B-
USBC_T- USBC_B+
USBC_SBU1 USBC_CC2

USBC_CON_RX2- USBC_CON_TX2-
USBC_CON_RX2+ USBC_CON_TX2+

I2C_EN_1046
SS_EQ0
SS_EQ1

USBC_GPIO6


