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RESETには何も繋がない

NFCには何も繋がない

VCC=3.0V(LDO)

1.2

modeはVmainに繋ぐ
input=0.8Vの時にLowにしないため

終端抵抗（未実装）

SWDコネクタ

QSPI⽤(High	speed)
SPI⽤(High	speed)
CS(low	speed)

UART⽤(Non	Connect	High	speed)
TX:High	speed,	RX:low	speed

IO_EXPAND
MUX(5)
センサー電圧enable(1)
LED(排他のため、すべてmain	taskから制御必要)

io	expandのRESETに使った⽅がいいかも。
PORは不安なので。
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