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2节电池 ：R 2 0和R21不 焊接

VREF:3.3V

AVCC：IC供电
P V C C：充电供电

电池充电管理

温度保 护

指示灯

电压设 置
输入电流设置

A C S E T电阻

单独电池供电指 示灯

3节电池 ：R2 0焊接

1节电池 ：R2 1焊接
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