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1、、、、 规格型号规格型号规格型号规格型号 

SN C 103 B2 3435 F 0603 E 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ○
8  

 ① 产品别：SN指敏感型负温度系数热敏电阻； ② 系列别：C指贴片； ③ 产品阻值（25℃零功率电阻值）：103指 10KΩ； ④ B值代码：B2指 25/85； ⑤ B值数值：3435指 B值为 3435k； ⑥ 阻值误差：F指±1%； ⑦ 本体尺寸：0603指 2.2图所示尺寸； ⑧ 环保产品：E表示环保。 

2、、、、 产品特性产品特性产品特性产品特性 

2.1 技术参数技术参数技术参数技术参数 规格型号规格型号规格型号规格型号 

额定零功率额定零功率额定零功率额定零功率电阻值电阻值电阻值电阻值 RRRR25252525((((ΩΩΩΩ)))) 

BBBB    (K)(K)(K)(K) 

耗散系数耗散系数耗散系数耗散系数
(mw////℃℃℃℃) 

热时间热时间热时间热时间 常数常数常数常数 

(S) 

额定功率额定功率额定功率额定功率 

(mw) 

工作温度范工作温度范工作温度范工作温度范 围围围围 (℃℃℃℃)))) 

SNC103B23435F0603E 10K 3435 ≥2 ≤3 200 -40～125 

 

2.2 外形尺寸外形尺寸外形尺寸外形尺寸 

   （单位：mm） 
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3、、、、 检验检验检验检验规则规则规则规则 

3.1 出厂检验出厂检验出厂检验出厂检验 序号序号序号序号 检验项目检验项目检验项目检验项目 检验方法检验方法检验方法检验方法 性能要求性能要求性能要求性能要求 检测水平检测水平检测水平检测水平 AQL （1） R25 将待测品置于 25℃高精度油槽内稳定后测量 
10KΩ±1％ Ⅱ 0.15 （2） B25/85 将待测品置于 25℃、85℃高精度油槽内稳定后测量 
3435K±1％ Ⅱ 1.0 （3） 外观 在 20X 的显微镜下目测检查 

产品符合2.2的外形要求，无腐蚀、流挂、断片、崩边崩角等 

Ⅱ 0.65 （4） 尺寸 
用精度不小于 0.01mm的游标卡尺测量 

符合 2.2的外形尺寸 Ⅱ 1.0 （5） 可焊性 
焊接温度：260±5℃; 浸入时间：3±1s 

着锡面积≥95% 
S-2 0.65 （6） 耐焊性 

焊接温度：280±10℃;  浸入时间：10±1s 

无外观损伤 ︱△R25/ R25∣≤5% 
S-2 0.65 

 

3.2 型式检验型式检验型式检验型式检验 序号序号序号序号 检验检验检验检验项目项目项目项目 检验检验检验检验标准标准标准标准 检验检验检验检验方法方法方法方法 性能要求性能要求性能要求性能要求 （1） 端头强度 IEC68-2-21    
 

F≥8N   

无外观损伤    
（2） 抗弯强度 IEC68-2-21 

 

h：1± 0.1mm  

无外观损伤 ∣△R25/ R25∣≤3% 

（3） 跌 落 IEC68-2-32    跌落高度：1.0±0.1m ;  跌落次数：1 ;  跌落面：水泥 

无外观损伤 ∣△R25/ R25∣≤1% ∣△B/ B∣≤2%    （4） 湿热负载    IEC68-2-2/ 

IEC68-2-3 

/CNS5550 

温度：40±2℃;  湿度：90～95%RH; 时间：500±12h ; 工作电流 

无外观损伤 ∣△R25/ R25∣≤5% ∣△B/ B∣≤2%    
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 序号序号序号序号 检验检验检验检验项目项目项目项目 检验检验检验检验标准标准标准标准 检验检验检验检验方法方法方法方法 性能要求性能要求性能要求性能要求 （5） 高温负载    IEC68-2-2/ 

CNS5550    温度：125±2℃; 时间：1000±24h; 工作电流 

无外观损伤 ∣△R25/ R25∣≤5% ∣△B/ B∣≤2%    （6） 冷热冲击    IEC68-2-14    温度：－40℃，＋125℃; 周期：100，30min/cyc 

无外观损伤 ∣△R25/ R25∣≤5% ∣△B/ B∣≤2%    （7） 低温存储 IEC68-2-1    温度：－40±2℃;  时间：1000±24 h 

无外观损伤 ∣△R25/ R25∣≤2% ∣△B/ B∣≤2% （8） 耐久性 UL1434 

环境温度：25±2℃;  工作电流 周期：6000 

无外观损伤 ∣△R25/ R25∣≤5% ∣△B/ B∣≤2% 

 

4、、、、 包装包装包装包装、、、、贮贮贮贮存存存存 

4.1 包装包装包装包装 序号序号序号序号 包装方式包装方式包装方式包装方式 包装材料包装材料包装材料包装材料、、、、尺寸尺寸尺寸尺寸 产品数量产品数量产品数量产品数量 （1） 编带 0603纸带，标准带轮  （2） 内包装盒 纸箱，L×W×H=185mm×70mm×190mm  （3） 外包装箱 纸箱，L×W×H=370mm×205mm×215mm  

 

4.2 贮贮贮贮存存存存 产品密封保存，存放产品的仓库环境温度－10℃～＋40℃、相对湿度不大于 70％，仓库内不允许有各种有害气体、易爆的产品及有腐蚀性的化学物品，并且无强烈的机械振动、冲击和强辐射的作用，包装箱应垫高地面至少 20cm，距离墙壁、热源、冷源、窗口或空气入口至少 50cm。 
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5、、、、 样品检验报告样品检验报告样品检验报告样品检验报告 检验检验检验检验日期日期日期日期  环境温度环境温度环境温度环境温度  样品数量样品数量样品数量样品数量  规格型号规格型号规格型号规格型号  环境湿度环境湿度环境湿度环境湿度  抽样数量抽样数量抽样数量抽样数量  电性能电性能电性能电性能 尺寸尺寸尺寸尺寸（（（（单位单位单位单位：：：：mm）））） 编号编号编号编号 R25(KΩΩΩΩ) B25/85(K) L W T D （1）       （2）       （3）       （4）       （5）       （6）       （7）       （8）       （9）       （10）       （11）       （12）       （13）       （14）       （15）       （16）       （17）       （18）       （19）       （20）       判定判定判定判定       外观外观外观外观  可焊性可焊性可焊性可焊性  耐焊性耐焊性耐焊性耐焊性  综合判定综合判定综合判定综合判定  
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6、、、、 电阻电阻电阻电阻－－－－温度特性表温度特性表温度特性表温度特性表 

R25=10KΩ±1% 

B25/85=3435±1% 
T(℃) RMin(KΩ) RNor(KΩ) RMax(KΩ) T(℃) RMin(KΩ) RNor(KΩ) RMax(KΩ) 

-40 212.0153  220.8889  230.1108  -1 28.6432  29.2447  29.8558  

-39 199.8448  208.0846  216.6426  0 27.4021  27.9650  28.5366  

-38 188.4623  196.1166  204.0614  1 26.2226  26.7494  27.2840  

-37 177.8114  184.9244  192.3028  2 25.1013  25.5943  26.0943  

-36 167.8401  174.4525  181.3073  3 24.0350  24.4962  24.9639  

-35 158.5003  164.6495  171.0202  4 23.0206  23.4522  23.8895  

-34 149.7478  155.4682  161.3910  5 22.0554  22.4591  22.8680  

-33 141.5416  146.8649  152.3732  6 21.1366  21.5143  21.8965  

-32 133.8440  138.7994  143.9239  7 20.2617  20.6150  20.9723  

-31 126.6200  131.2344  136.0033  8 19.4285  19.7588  20.0928  

-30 119.8373  124.1355  128.5749  9 18.6346  18.9435  19.2555  

-29 113.4661  117.4708  121.6048  10 17.8780  18.1667  18.4583  

-28 107.4785  111.2110  115.0617  11 17.1567  17.4266  17.6989  

-27 101.8490  105.3288  108.9166  12 16.4689  16.7210  16.9753  

-26 96.5538  99.7989  103.1426  13 15.8129  16.0483  16.2857  

-25 91.5709  94.5978  97.7150  14 15.1869  15.4067  15.6282  

-24 86.8797  89.7039  92.6106  15 14.5894  14.7946  15.0012  

-23 82.4614  85.0971  87.8082  16 14.0191  14.2105  14.4031  

-22 78.2982  80.7585  83.2879  17 13.4744  13.6529  13.8325  

-21 74.3738  76.6710  79.0312  18 12.9541  13.1205  13.2878  

-20 70.6729  72.8183  75.0212  19 12.4570  12.6120  12.7677  

-19 67.1815  69.1854  71.2420  20 11.9818  12.1262  12.2711  

-18 63.8862  65.7584  67.6787  21 11.5276  11.6620  11.7967  

-17 60.7748  62.5243  64.3177  22 11.0933  11.2182  11.3435  

-16 57.8359  59.4711  61.1463  23 10.6779  10.7940  10.9102  

-15 55.0589  56.5874  58.1525  24 10.2804  10.3882  10.4961  

-14 52.4338  53.8628  55.3252  25 9.9000  10.0000  10.1000  

-13 49.9513  51.2875  52.6542  26 9.5287  9.6286  9.7285  

-12 47.6028  48.8524  50.1299  27 9.1734  9.2731  9.3729  

-11 45.3803  46.5491  47.7432  28 8.8334  8.9327  9.0322  

-10 43.2761  44.3694  45.4858  29 8.5079  8.6068  8.7059  

-9 41.2833  42.3062  43.3500  30 8.1963  8.2946  8.3932  

-8 39.3953  40.3523  41.3284  31 7.8979  7.9955  8.0936  

-7 37.6060  38.5014  39.4142  32 7.6120  7.7089  7.8063  

-6 35.9095  36.7474  37.6010  33 7.3380  7.4342  7.5308  

-5 34.3005  35.0846  35.8830  34 7.0755  7.1708  7.2666  

-4 32.7739  33.5077  34.2545  35 6.8238  6.9182  7.0131  

-3 31.3251  32.0118  32.7103  36 6.5824  6.6759  6.7699  

-2 29.9496  30.5923  31.2456  37 6.3510  6.4434  6.5365  



公司地址：广东省东莞市桥头镇东江村恒福工业区   邮编：523539 
TEL：0769-83428300/0769-83428259         FAX：0769-83428283 网址：http://www.sensicom.com.cn        E-mail:sss@sensicom.net 

 版本:4.0 第7页(共7页) 

 

T(℃) RMin(KΩ) RNor(KΩ) RMax(KΩ) T(℃) RMin(KΩ) RNor(KΩ) RMax(KΩ) 

38 6.1289  6.2203  6.3124  82 1.5320  1.5764  1.6218  

39 5.9158  6.0061  6.0972  83 1.4898  1.5333  1.5780  

40 5.7114  5.8005  5.8905  84 1.4489  1.4917  1.5355  

41 5.5150  5.6031  5.6920  85 1.4094  1.4513  1.4944  

42 5.3265  5.4135  5.5013  86 1.3711  1.4123  1.4546  

43 5.1455  5.2313  5.3179  87 1.3340  1.3745  1.4161  

44 4.9716  5.0562  5.1417  88 1.2981  1.3379  1.3787  

45 4.8045  4.8879  4.9723  89 1.2633  1.3024  1.3425  

46 4.6439  4.7261  4.8093  90 1.2297  1.2680  1.3074  

47 4.4896  4.5706  4.6526  91 1.1970  1.2347  1.2734  

48 4.3412  4.4210  4.5018  92 1.1654  1.2024  1.2404  

49 4.1985  4.2771  4.3567  93 1.1348  1.1711  1.2085  

50 4.0612  4.1386  4.2170  94 1.1051  1.1408  1.1775  

51 3.9292  4.0054  4.0826  95 1.0764  1.1114  1.1474  

52 3.8021  3.8771  3.9531  96 1.0485  1.0829  1.1183  

53 3.6798  3.7536  3.8285  97 1.0214  1.0552  1.0900  

54 3.5621  3.6347  3.7084  98 0.9952  1.0284  1.0626  

55 3.4488  3.5202  3.5927  99 0.9698  1.0024  1.0359  

56 3.3396  3.4099  3.4812  100 0.9451  0.9771  1.0101  

57 3.2345  3.3036  3.3738  101 0.9212  0.9526  0.9850  

58 3.1332  3.2011  3.2702  102 0.8979  0.9288  0.9607  

59 3.0356  3.1024  3.1703  103 0.8754  0.9058  0.9370  

60 2.9416  3.0072  3.0740  104 0.8536  0.8834  0.9141  

61 2.8509  2.9155  2.9811  105 0.8323  0.8616  0.8918  

62 2.7635  2.8269  2.8915  106 0.8117  0.8405  0.8702  

63 2.6793  2.7416  2.8051  107 0.7917  0.8200  0.8492  

64 2.5980  2.6592  2.7216  108 0.7723  0.8001  0.8287  

65 2.5196  2.5797  2.6411  109 0.7535  0.7807  0.8089  

66 2.4439  2.5030  2.5633  110 0.7351  0.7619  0.7896  

67 2.3709  2.4290  2.4883  111 0.7173  0.7437  0.7709  

68 2.3005  2.3575  2.4158  112 0.7001  0.7259  0.7527  

69 2.2324  2.2885  2.3457  113 0.6833  0.7087  0.7350  

70 2.1668  2.2218  2.2781  114 0.6669  0.6919  0.7178  

71 2.1034  2.1575  2.2127  115 0.6511  0.6756  0.7010  

72 2.0421  2.0952  2.1495  116 0.6357  0.6598  0.6847  

73 1.9830  2.0351  2.0885  117 0.6207  0.6444  0.6689  

74 1.9258  1.9770  2.0294  118 0.6061  0.6294  0.6535  

75 1.8706  1.9209  1.9724  119 0.5919  0.6148  0.6386  

76 1.8172  1.8666  1.9172  120 0.5782  0.6007  0.6240  

77 1.7656  1.8141  1.8638  121 0.5648  0.5869  0.6098  

78 1.7157  1.7634  1.8122  122 0.5518  0.5735  0.5960  

79 1.6675  1.7143  1.7622  123 0.5391  0.5604  0.5826  

80 1.6208  1.6668  1.7139  124 0.5267  0.5477  0.5695  

81 1.5757  1.6208  1.6671  125 0.5147  0.5354  0.5568  
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