
TI Confidential – NDA Restrictions

TL7700 RESET信号立ち上がり時間



TL7700立ち上がり波形の測定

• 回路図はデータシートの回路を使用

2

10kΩ

0.01uF~1uFCt

RESETの立ち上がり時間を
1V→4Vになる時間で測定



Ct = 0.01uF

3

立ち上がり時間
6.32uS



Ct = 0.015uF
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立ち上がり時間
6.64uS



Ct = 0.022uF
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立ち上がり時間
10.0uS



Ct = 0.033uF
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立ち上がり時間
14.4uS



Ct = 0.047uF
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立ち上がり時間
28.8uS



Ct = 0.1uF
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立ち上がり時間
70.0uS



Ct = 0.22uF
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立ち上がり時間
97.6uS



Ct = 0.33uF
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立ち上がり時間
210uS



Ct = 0.47uF
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立ち上がり時間
218uS



Ct = 1uF
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立ち上がり時間
456uS



立ち上がり時間について
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容量(uF) 立ち上がり
時間(uS)

1 456
0.47 218
0.33 210
0.22 97.6
0.1 70

0.047 28.8
0.039 18
0.033 14.4
0.022 10
0.015 6.64
0.01 6.32


