010 1001  0x29  0.3492  相位中心抽头电阻

001 1011  0x1B  20.24   BEMF Constant Kt

实测电机最大转速 10.2对应 436.9Hz （IIC SET: 0-500）



12V对应极限速度546hz

电机减速比：2.53/1

齿轮传动比：41  

2m/S对应速度：2/(3.14*0.13/2.53/41)=508HZ(41速比)


      2/(3.14*0.13/2.53/37)=458HZ(37速比)

中心电阻调节范围：0.30-0.38 

Kt调节：   23mV/Hz

最小闭环速度：10%  50hz  

最大闭环速度：9v/380hz  10v/430HZ 11V/480HZ  12V/520hz

推荐速度范围：20%-60% 100-300hz

启动问题： 1.启动抖动 2.启动速度慢

低速问题： 1.低速闭环重启 报警 0.1.2 5 2.低速低扭矩

重启问题： 堵转后，丢失位置信息，电机保护重新启动

参数配置

	DRV10987 0x90 0x29

	DRV10987 0x91 0x1B3D

	DRV10987 0x92 0xC88

	DRV10987 0x93 0xBF

	DRV10987 0x94 0x3E0F

	DRV10987 0x95 0x3043

	DRV10987 0x96 0xE6A


