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	U?-N12
	U?-N13


	+VDD_MPU
	Pins
	C?-2
	C?-2
	C?-2
	C?-2
	C?-2
	C?-2
	U?-A2
	U?-F10
	U?-F11
	U?-F12
	U?-F13
	U?-G13
	U?-H13
	U?-J13


	+VDDS_DDR_CPU
	Pins
	C?-2
	C?-2
	C?-2
	C?-2
	C?-2
	C?-2
	C?-2
	C?-2
	C?-2
	U?-E5
	U?-F5
	U?-G5
	U?-H5
	U?-J5
	U?-K5
	U?-L5


	+VDDS_RTC
	Pins
	C?-2
	R?-1
	U?-D6


	GND
	Pins
	C?-1
	C?-1
	C?-1
	C?-1
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	C?-1
	C?-1
	C?-1
	C?-1
	C?-1
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	C?-2
	C?-2
	C?-2
	C?-2
	C?-2
	C?-2
	C?-2
	C?-2
	U?-A1
	U?-A18
	U?-D8
	U?-E8
	U?-F8
	U?-G8
	U?-G9
	U?-G11
	U?-G12
	U?-H6
	U?-H7
	U?-H8
	U?-H9
	U?-H10
	U?-H12
	U?-J6
	U?-J7
	U?-J8
	U?-J9
	U?-J10
	U?-J11
	U?-K7
	U?-K9
	U?-K10
	U?-K11
	U?-L10
	U?-L11
	U?-L12
	U?-L13
	U?-M6
	U?-M7
	U?-M8
	U?-M9
	U?-M10
	U?-M12
	U?-M14
	U?-N7
	U?-N10
	U?-N11
	U?-N14
	U?-V1
	U?-V18


	NetC?_2
	Pins
	C?-2
	U?-C10
	C?-2
	U?-D11
	C?-2
	U?-D9


	NetR?_2
	Pins
	R?-2
	U?-D7


	NetU?_A3
	Pins
	U?-A3


	NetU?_M5
	Pins
	U?-M5






